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3-faset solid-state kontaktor

G3PB

Kompakt, gkonomisk SSR kontaktor.
Velegnet til 3-faset drift af
varmelegemer.

B Lille byggemal med 3-faset udgang.
B Typer med 2 eller 3 elementer fra 15 til 45 A.
B @konomisk nyudviklet konstruktion.
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B Kompakt design opnaet ved optimal udformning af ——T
koleplade.
B Overholder EN60947-4-3 (IEC947-4-3), UL508,
CSA22.2 No.14
B CE meerket
Typeoversigt
B Modeller med koleplade
Antal faser Antal Nulgennem- |Udgangsspanding Udgangsbelastning Drift- Type
elementer gangs- (ved Class-1 AC ohmsk spaendings-
funktion belastning) omrade
3 3 Ja 200 til 400 VAC 10.3 kW maks. (15 A) 12 til 24 VDC | G3PB-415B-3-VD
2 G3PB-415B-2-VD
3 17.3 kW maks. (25 A) G3PB-425B-3-VD
2 G3PB-425B-2-VD
3 24.2 kW maks. (35 A) G3PB-435B-3-VD
2 G3PB-435B-2-VD
3 31.1 kW maks. (45 A) G3PB-445B-3-VD
2 G3PB-445B-2-VD
Note: Data for udgangsbelastning atheenger af omgivelsestemperatur: Se grafer for Belastningsstram/Omgivelsestemperatur.

Tekniske data

® Tekniske data (ved Omgivelses-temperatur pa 25°C)

Indgang
Type G3PB (alle modeler)
Nominel spzending 12til 24 VDC
Drift-spaendingsomrade 9.6 til 30 VDC

Nominel indgangsstrom

10 mA maks. (ved 24 VDC)

Min. traekspaending 9.6 VDC maks.
Reset spaending 1 VDC min.
Isolationsart Fototriac

Drift indikator Gul LED




G3PB OMROA G3PB
Udgang
Type G3PB- G3PB- G3PB- G3PB- G3PB- G3PB- G3PB- G3PB-
415B-3-VD | 415B-2-VD | 425B-3-VD | 425B-2-VD | 435B-3-VD | 435B-2-VD | 445B-3-VD | 445B-2-VD
Nominel spaending 200 til 400 VAC
Drift-speendingsomrade | 180 til 440 VAC
Nominel udgangsstrom |15A 25A 35A 45 A
(se note)
Min. belastningsstrom 05A
Indkoblingsstram 220 A 440 A
(peak veerdi) (60 Hz, 1 periode) (60 Hz, 1 periode)
12t veerdi til valg af 260 A2s 1260 A2s
maks. forsikring
(halv 60-Hz boige)
Udgangsbelastning 10.3 kW maks. 17.3 kW maks. 24.2 kW maks. 31.1 kW maks.
(ved Class-1 AC ohmsk
belastning)
Note: Data for udgangsbelastning afhanger af omgivelsestemperatur: Se grafer for Belastningsstrem/Omgivelsestemperatur.
® Generelle data
Modeller med koleplade
Type G3PB- G3PB- G3PB- G3PB- G3PB- G3PB- G3PB- G3PB-
415B-3-VD | 415B-2-VD | 425B-3-VD | 425B-2-VD | 435B-3-VD | 435B-2-VD | 445B-3-VD | 445B-2-VD
Traektid 1/2 periode + 1 ms maks. (DC indgang)
Frafaldstid 1/2 periode + 1 ms maks. (DC indgang)
Udgangs spandingsfald | 1.8 V (RMS) maks.
Laekstrom 20 mA (ved 400 VAC)
(se note)
Isolationsmodstand 100 MQ min. (ved 500 VDC)
Dielectrisk styrke 2500 VAC, 50/60 Hz i 1 min.
Vibrationsmodstand Destruktion og fejlfunktion: 10 til 55 Hz, 0.75-mm dobbelt amplitude
Slagstyrke Destruktion: 294 m/s2 (30G)
Fejlfunktion: 147 m/s2 (15G)
Omgivelsestemperatur | Under drift:  -30°C til 80°C (uden kondensering eller tilisning)
Lagring: -30°C til 100°C (uden kondensering eller tilisning)
Rel. luftfugtighed Under drift: 45% til 85%
Vagt Ca.750g |Ca.750g |[Ca.900g [Ca.750g |Ca.1150g [Ca.900g |Ca.1500g |Ca. 11509

Godkendte standarder

UL508, CSA22.2 No. 14, EN60947-4-3 (IEC947-4-3)

EMC

Emission AC forsyning EN55011 Group 1 Class B
Emission Electromagnetisk EN55011 Group 1 Class B
Immunitet ESD IEC947-4-3

4 kV kontakt afladning

8 kV Iuft afladning
Immunitet Electromagnetisk IEC947-4-3

10 V/m (80 MHz til 1 GHz)
Immunitet EFT IEC947-4-3

2 kV AC forsynings-signal ledning
Immunitet Forsynings transienter IEC947-4-3

2kV
Immunitet RF forstyrrelse IEC947-4-3

10 V (0.15 til 80 MHz)

Note:

Laekstremmen pa fase S vil vaere ca. /3 gange starre hvis 2-element modeller anvendes.
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Generelle data

m Belastningsstrom/ Omgivelsestemperatur (Kontinuerlig indgang)
Modeller med koleplade
3-fasede modeller

G3PB-415B-3-VD G3PB-425B-3-VD G3PB-435B-3-VD G3PB-445B-3-VD
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® Indkoblingsstrom: Ikke gentagende indkobling (Mindre end halvdelen for gentagende)
3-fasede modeller
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® Indgangsspanding/ indgangsstrom og indgangsspanding/ indgangs impedans
3-fasede modeller
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Dimensioner

Note: Alle enheder eri mm med mindre andet er naevnt.

Modeller med koleplade
3-fasede modeller
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G3PB-425B-3-VD
G3PB-435B-2-VD

Fire, R2.5
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